Pozisyon sensorii
SMEO-4U-K-LED-24 FESTO

Oriin numarasi: 36198
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

Reed-kontaktli, LED' li, baglanti takimi dahil degil.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Tasarim Yuvarlak

Miisaade edilebilirlik RCM Mark

CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) Elektromanyetik uyumluluk i¢in UK talimatlarina gore
UK RoHS talimatlarina gore

Ol¢me prensibi Manyetik Reed

Gevre sicakligi -20...60°C

Tekrarlama dogrulugu 0,2 mm

Anahtarlama ¢ikisi kontakt zorunlu, ¢ift kutuplu

Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde agik kontakt

Anahtarlama siresi <=0,5ms

Kapama stiresi 0,03 ms

Max. Anahtarlama frekansi 800 Hz

Max. Cikis akimi 500 mA

Max. Anahtarlama giicii DC 10w

Endiiktif koruyucu devre MZ-, MY-, ME bobinlerine adapte edilmis

Kisa devre korumali hayir

Calisma gerilimi araligi DC 12...27V

Geriya kalan dalgalanma 10%

Kutup korumali hayir

Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Kablo

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Acik ug

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 3

Cikis yoniinde baglanti eksenel

Kablo uzunlugu 2,5m

Kablo gévdesinin rengi gri

Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)

Baglanti sekli Aksesuarli

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Oriin agirhig 70g

Malzeme, muhafaza PET

Anahtarlama durum gostergesi Sari LED

Hareketli kablo désemedeki cevre sicaklig -5...60°C

Koruma sinifi IP67

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
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