Pim aktiiatorlii valf
V-3-M5

Uriin numarasi: 3626 FESTO
Normalde kapali.

Bu tip vakum icin uygundur. Vakum baglantisi 1 (P) .
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 3/2 kapali, tek durumlu

Tetikleme sekli mekanik

Standart nominal debi 80 |/min

Galisma basinci -0,95 ... 8 bar

Tasarim yapisi Popet oturtmali

Nominal genislik 2 mm

Kumanda sekli direkt

Kullanim havasi IS08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C

Tetikleme kuvveti 23N

Urtin agirhig 25g

Baglanti sekli gecis delikli

Pnomatik baglanti 1 M5

Pnomatik baglanti 2 M5

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim
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