Koriiklii silindir
EB-165-125

Oriin numarasi: 36491 FESTO
Bakim gerektirmez, Stick-Slip-Effekt olusmaz.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Buyikluk 165

Gerekli olan kurma ¢api 180 mm

Strok 125 mm

maksimum disari dogru hareket derecesi 200 mm

Max. Devirme agisi 30deg

Max. Sapma 20 mm

Minimum kurma yiiksekligi 72 mm

Calisma sekli tek etkili

Calisma basinci 0...8bar

Kullanim havasi ISO 8573-1:2010 [-:-:4]'e gore basingli hava
Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin degil
Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Gevre sicakligi -40...70°C

Geriye dome kuvveti 200N

Oriin agirlig 1.500 g

Baglanti sekli Disi disli

Pnomatik baglant G1/4

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, koriik NR/BR

Malzeme, muhafaza Celik

Galvaniz kapli
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