Cek valf
H-M5

Uriin numarasi: 3671

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Valf fonksiyonu

Cek valf fonksiyonu

Pnomatik baglanti 1 M5

Pnomatik baglanti 2 M5

Baglanti sekli Hat doseme
Standart nominal debi 115 l/min

Mpa isletim basinci 0,04 ... 0,8 MPa
Galisma basinci 0,4 ...8 bar
Cevre sicakligi -10...60°C
Malzeme, muhafaza Piring

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG



