Basing gostergesi
OH-22-RT

Oriin numarasi: 4131 FESTO
Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Galisma basinci 1,4 ... 8 bar

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...45°C

Gevre sicakligi -10...45°C

Uriin agirlig 25¢g

Baglanti sekli Kontrol paneli kurulumu 22,5 ¢apinda

Pnomatik baglanti G1/8

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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