Solenoid valf
MFH-5-PK-3

Uriin numarasi: 4448

Yardimci el kumandali, bobin ve soket dahil degildir.

Bobin ve soket ayrica siparis edilmelidir.

Bilgi sayfasi

FESTO

501 [3

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 5/2 tek durumlu
Standart nominal debi 105 l/min
Galisma basinci 3...8bar
Tasarim yapisi Popet oturtmali
Nominal genislik 2,5mm
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Kapama siiresi 22 ms

Kapama suresi

A¢ma siiresi 10 ms

Kullanim havasi

I1SO08573-1:2010%a uygun basingli hava [7:-:-]

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C

Cevre sicakligi -5...40°C

Uriin agirlig: 270g

Baglanti sekli Baglanti pleyti {izerine
Montaj cergevesi lizerine
gecis delikli
Secenekler:

Pnomatik baglanti 1 PK-3

Pnomatik baglanti 2 PK-3

Pnomatik baglanti 3 PK-3

Pnomatik baglanti 4 PK-3

Pnomatik baglanti 5 PK-3

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, baglanti plakasi Alliminyum
eloksal kaplama

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, muhafaza Aliminyum

eloksal kaplama
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