
Basmalı valf 
F-3-M5
Ürün numarası: 4452

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bu tip vakum için uygundur

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 3/2 kapalı, tek durumlu
Standart nominal debi 80 l/min
Çalışma basıncı -0,9 ... 8 bar
Geriye dönme şekli mekanik yay
Kumanda şekli direkt
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı 235 g
Pnömatik bağlantı 1 M5
Pnömatik bağlantı 2 M5
Pnömatik bağlantı 3 M5


