
Mafsallı kol valfi 
H-5/3-1/4
Ürün numarası: 4577

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Valf fonksiyonu 5/3 kapalı
Tetikleme şekli manuel
Standart nominal debi 680 l/min
Mpa işletim basıncı 0,2 ... 1 MPa
Çalışma basıncı 2 ... 10 bar
Geriye dönme şekli mekanik yay
Nominal genişlik 7 mm
Sızdırmazlık prensibi yumuşak
Kumanda şekli Pilotlu
Akış yönü tek yönlü
PWIS uygunluğu VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı -10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı 1.060 g
Pnömatik bağlantı 1 G1/4
Pnömatik bağlantı 2 G1/4
Pnömatik bağlantı 3 G1/4


