Kiiresel vana
VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14

Oriin numarasi: 4802246 FESTO
Festo bu Uriiniin iireticisi degil bayisidir.
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Tasarim yapisi 2- Yollu-kiiresel vana
Tetikleme sekli mekanik
Sizdirmazlik prensibi yumusak
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Baglanti sekli Hat déoseme
Proses valfinin baglantisi DIN 32676 serileri B'ye kenetlenir
Anahtarlama konum gdstergesi Kanal yonii = akis yonii
Flans delik sablonu FO405
ic cap 29,7 mm
Nominal ¢ap DN 25
Valf fonksiyonu 2/2
Akis yoni cift yonlu
Proses valfinin nominal basinci 16
Fark basincinda, nominal basincta agma torku, proses valfi PN 15 Nm
Standarda dayali DIN 32676
ISO 5211
Ortam Buhar
I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-
Asal gazlar
Su
Notr sivilar
Kullanim havasi sicakligi -20...200 °C
Debi miktar Kv 135m3/h
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI
Gidalar icin giivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin
Malzeme, muhafaza Paslanmaz celik dokiim
Govde icin malzeme numarasi 1.4409
Malzeme, sit sizdirmazligi PTFE, modifiye
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari FPM
PTFE
Malzeme, bilya Paslanmaz celik dokiim
Bilya icin malzeme numarasi 1.4409
Malzeme, mil Yiiksek alisimli paslanmaz ¢elik
Saft i¢in malzeme numarasi 1.4401
Uriin agirlig 1.550 g
Miisaade edilebilirlik 3-A Sanitary
CRN
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 4 - Cok yiiksek paslanma
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