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Bilgi sayfası

Özellik Değer

Çalışma gerilimi aralığı DC 0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC 24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC 0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi AC 24 V
PWIS uygunluğu VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı IP30
Koruma sınıfı hakkında açıklama monte edilmiş durumunda
Çevre sıcaklığı -40 ... 80 °C
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı 15
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı 8
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, tasarım Köşeli
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi Erkek soket
Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı Düz
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi Sub-D
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı 15
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı 8
Elektriksel bağlantı 2, montaj tipi 2x Cıvata 4-40 UNC-2A
Protokol HIPERFACE
Renkli gövde gümüş
Malzeme, muhafaza Plastik, metalize edilmiş


