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1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Dişi dişli ve iki sızdırmazlık halkalı.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Kullanım havası ISO8573-1:2010’a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Pnömatik bağlantı 1 Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2 Dişi diş G3/8
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, içi boş vida Anotlanmış alüminyum
Malzeme, muhafaza Çinko pres döküm


