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NEBC-S1G9-K-1.5-N-R3G8
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Kablo tanimlamasi Tanimlama etiket tasiyicisiz

Elektriksel baglanti 1, fonksiyon Saha cihazi tarafi

Elektriksel baglanti 1, tasarim Koseli

Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket

Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Diiz

Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Sub-D

Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 9

Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 8

Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi

Elektriksel baglanti 2, tasarim Koseli

Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Erkek soket

Elektriksel baglanti 2, kablo ¢ikisi Diiz

Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi RJ45

Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 8

Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 8

Calisma gerilimi araligi DC 0..30V

Nominal ¢alisma gerilimi DC 5V

Galisma gerilimi araligi AC 0..30V

Nominal ¢alisma gerilimi AC 5V

Kablo uzunlugu 1,5m

Kablo 6zelligi Standart

Koruma sinifi P20

Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda

Gevre sicakligi -20...60°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EU-RoHS-RL uyarinca

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) UK RoHS talimatlarina gore

PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon llI

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok

Renkli gévde Siyah
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