Enkoder kablosu

NEBM-M12G8-E-15-N-R3G8

Uriin numarasi: 5212316 FESTO
Uretimden kalkacak diriin
2
80 TN
_ &)
? 15
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Kablo tanimlamasi Tanimlama etiket tasiyicisiz
Uriin agirlig 810g
Elektriksel baglanti 1, fonksiyon Saha cihazi tarafi
Elektriksel baglanti 1, tasarim Yuvarlak
Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket
Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Diiz
Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi M12x1, EN 61076-2-101'e uygun A-kodlu
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi
Elektriksel baglanti 2, tasarim Koseli
Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Erkek soket
Elektriksel baglanti 2, kablo ¢ikisi Diiz
Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi R)45
Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 8
Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 8
Calisma gerilimi araligi DC 0..30V
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V
Galisma gerilimi araligi AC 0..30V
Nominal ¢alisma gerilimi AC 24V
Kablo uzunlugu 15m
Kablo ozelligi Suitable for energy chains
Egilme yaricapi, esnek kablo montaji =48 mm
Kablo ¢api 5,8 mm
Kablo yapisi 1x4x0,15+4x1x0,34
Ekranli
iletken- ve nominal kesit 0,15 mm?2
Koruma sinifi IP65
Koruma sinifi hakkinda agiklama Sub-D soket baglanti i¢in IP30
monte edilmis durumunda
Gevre sicakligi -40...80°C
Hareketli kablo désemedeki cevre sicaklig -5...80°C
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EU-RoHS-RL uyarinca
UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) UK RoHS talimatlarina gore
PWIS uygunlugu VDMA24364 Zon |lI
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kilifi TPE-U(PUR)
Kablo gbvdesinin rengi Siyah
09.11.2023 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG 1/1



