Yuvarlak silindir
DSNU-S-20-50-PPS-A-MX

Uriin numarasi: 5225839
% Temel iiriin gami

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Strok 50 mm
Piston ¢api 20 mm
Piston kolu disi M8
Yastiklama PPS: Kendinden ayarli pndmatik son konum yastiklamasi
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Piston
Piston kolu

Silindir borusu

Konum algilama

Yaklasim sensori i¢in

Mpa isletim basinci 0,08...1 MPa
Calisma basinci 0,8 ... 10 bar
Galisma sekli cift etkili

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Temizlik seviyesi ISO sinifi 6
Gevre sicakligi -20...80°C
Yastiklama boyu 15 mm

0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, déniis 158,3 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) degerinde teorik kuvvet, ileri akis 188,5N

0 mm strokda hareket eden kiitle 37,3¢g

10 mm strok basina diisen ek kiitle 4g

0 mm strokda ana agirlik 126 g

10 mm strok basina gelen ek agirlik 7,28
Baglanti sekli Aksesuarli
Pnomatik baglanti G1/8

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, kapak

islenebilir aliiminyum alasim, eloksalli

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

TPE-U(PU)

Malzeme, piston mili

Yiiksek alisimli paslanmaz gelik

Malzeme, silindir borusu

Yiiksek alisimli paslanmaz celik
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