Ara konum baglanti parcasi

SLG-Z-18-A

Uriin numarasi: 525681

SLG dogrusal tahrik elemant igin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Doner modiil

Konum algilama Yaklasim sensori i¢in
Galisma basinci 1...8bar

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Cevre sicakligi -10...60°C

Oriin agirlig 758

Baglanti sekli gecis delikli ve ayar pimli
Pnomatik baglant M3

Malzeme, tahditler Celik, nikel kapli
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari PUR

Malzeme, muhafaza Alliminyum

sert eloksal kaplama
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