Vantuz
ESS-80-GT-M10

Uriin numarasi: 525983

Kolay sekilde degistirilebilir

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Vantuz tutucu igin yiikseklik dengeleyici 7,5 mm

Min. Is parcasi radyusu 100 mm
Nominal genislik 5,5 mm
Vantuz capi 80 mm
Vantuz hacmi 28,6 cm3
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi yuvarlak, ¢can formlu
Vantuz tutucunu diizenlemek Buyuklik 5
Emme vantuzu sekli Derin yuvarlak
Galisma basinci -0,95 ... 0 bar
Nominal ¢alisma basinci -0,7 bar

Kullanim havasi

ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-A1-L

Cevre sicakligi -10...80°C

%70 vakumda ayirma kuvveti 245N

Nominal isletme basincinda tutma kuvveti 245N

Baglanti disi i¢in max. sikma torku 12 Nm

Nominal ¢alisma basincinda yanal kuvvet 99N

Urtin agirhig 28¢g

Baglanti sekli Vakum portu lizerinden
Vakum baglantisi M10

Renk kirmizi/kahve rengi
Shore sertligi 72 +/-5

Malzeme, vida disli tapa

islenmis aliiminyum alisimli

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Malzeme, vantuz

Vulkollan®
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