Analog modiil
CPX-2AA-U-I

UOriin numarasi: 526170 FESTO

CPX modiiler elektriksel terminal igin, 2 ¢ikis.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

OlgiilerW x L x H (baglanti blogu ve baglanti teknolojisi dahil)
50 mm x 107 mm x 50 mm

Oriin agirhig 49g

Cevre sicakligi -5...50°C

Depolama sicaklig -20...70°C

Koruma sinifi Baglanti bloguna baglidir

Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK 1 - Diisiik paslanma
(monte ediliyken)

Maks. hat uzunlugu 30m
Ekranli

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis
PC

LED gostergeler 1 Toplu diyagnoz

Diyagnostik Kanal basina tel kopmasi
Kanal basina sinir deger ihlali
Kanal basina ¢ikis sinyalinde kisa devre
Aktiiator beslemesinde kisa devre
Parametreleme hatasi
Alt gerilim, ¢ikislar

Cikis sayisi 2

Parametreleri konfigure etmek Veri formati
Kanal basina tehlike 6nleme
Kanal basina zorlama
Sinir deger izleme/kanal
Kanal basina Idle modu
Ol¢iim degerini diizlestirme
Kanal basina sinyal aralig
Kisa devre sonrasi davranis
Tel kopmasi/kanal denetimi

Dahili cevrim siiresi 4ms

Calisma gerilimi araligi DC 18...30V

Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V

Galisma gerilimindeki gercek akim tiiketimi Typ. 100 mA

Veri formati 12 bit + 6n ek
15 bit'e olgeklenebilir

Tekrarlama hassasiyeti 252 C'de %0.05

25°C'de temel hata siniri £0,5 %

Ortam sicakligiyla iliskili calisma hata sinir +0,6 %

Sensor tipleri 0-10V
0-20mA
4-20mA

Elektriksel izolasyon kanal — kanal hayir

Elektriksel izolasyon kanal —dabhili bus Evet, dahili sens6r beslemesini kullanmadan

Koruma (kisa devre) Dahili elektronik sigorta
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