Aktif karbon filtresi
MS6N-LFX

Uriin numarasi: 527673

NPT disli

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.

FESTO

Ozellik Deger
Biiyiikliik 6

Seri MS

Montaj pozisyonu dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi 0,01...1um

Su bosaltma

tam otomatik
manuel, doner
yari-otomatik

Tasarim yapisi

Aktif karbonlu filtre

Kavanoz korumasi

Plastik koruma kabi
Metal kavanoz olarak entegre edilmis

Calisma basinci

0...20 bar

Hava kalite sinifi icin maks. standart debi miktari

900 |/min

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Recognized (OL)

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [1:4:2]
Asal gazlar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig

-10...60°C

Gidalar igin glivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Gikistaki havanin temizlik sinifi

ISO 8573-1:2010'a uygun basingli hava [1:4:1]

Kullanim havasi sicakligi

5..30°C

Atik yag kabi 0,003 mg/m3
Cevre sicakligi -10...60°C
Baglanti sekli Hat doseme
Aksesuarli
Secenekler:
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, filtre Aktif karbon

Malzeme, muhafaza
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