Basing regiilatorii
MS4N-LRB

Oriin numarasi: 527693 FESTO
NPT disli
Bilgi sayfasi
Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.
Ozellik Deger
Buyuklik 4
Seri MS
Tetikleme giivenligi Kilitli doner diigme
Anahtarli doner diigme
Aksesuarli, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Manometreli Regiilator
Ayar fonksiyonu Gikis basinci sabit
Sekonder egzostlu
Geri donus akisli
Basing gostergesi G1/4 igin hazirlanmis
G1/8 icin hazirlanmis
basing sensorlu
Manometreli
Galisma basinci 0,8... 14 bar
Basing ayar araligi 0,3...12 bar
Max. Basing histeresis degeri 0,25 bar
Standart nominal debi 300 ...2.200 [/min
Miisaade edilebilirlik c UL us - Recognized (OL)
Kullanim havasi IS08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sicakligi -10...60°C
Gidalar igin giivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig 222¢g
Baglanti sekli On panel montaji
Hat déseme
Aksesuarli
Secenekler:
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, baglanti plakasi Aliminyum pres dokiim
Malzeme, kumanda paneli PA
POM
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, muhafaza Aliminyum pres dokiim
Malzeme, membran NBR
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