Dallanma modiilii
MS4-FRM-1/4

Oriin numarasi: 529555 FESTO
% Temel iiriin gami

Akis yonii: soldan saga

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Tasarim yapisi Dagitim modiilii

Calisma basinci 0... 14 bar

Ana debi yoniinde standart nominal debi miktar 1->2 4.600 |/min

Ust cikisinda standart nominal debi miktari 1.500 [/min

Alt ¢ikisinda standart nominal debi miktari 1.500 I/min

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Asal gazlar

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig -10...60°C

Gidalar igin guivenli Tamamlayict malzeme bilgilerine bakin

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C

Cevre sicakligi -10...60°C

Oriin agirlig 165g

Pndmatik baglanti 1 G1/4

Pnomatik baglanti 2 G1/4

Pnomatik baglanti 3 G1/4

Pnomatik baglanti 4 G1/4

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza Alliminyum pres dokim
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