Baglanti kablosu
KMP6-25P-20-5

Oriin numarasi: 530047 FESTO
Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin
CPV-SCvalf adast icin, 20 bobin i¢in 25-pin Sub-D soketli, 5m uzunluk.
Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama
alanina girerek ulasabilirsiniz.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Uygun oldugu standart DIN 41652
Kablo tanimlamasi Tanimlama etiket taslyicisiz
Baglanti frekansi 50
Uriin agirlig 8l4g
Elektriksel baglanti 1, fonksiyon Saha cihazi tarafi
Elektriksel baglanti 1, tasarim Koseli
Elektriksel baglanti 1, baglanti tipi Soket
Elektriksel baglanti 1, kablo ¢ikisi Diiz
Elektriksel baglanti 1, baglanti teknolojisi Sub-D
Elektriksel baglanti 1, pin/kablo sayisi 25
Elektriksel baglanti 1, dolu pin/kablo sayisi 25
Elektriksel baglanti 1, montaj tipi 2 vida 4-40 UNC
Elektriksel baglanti 2, fonksiyon Kontrolor tarafi
Elektriksel baglanti 2, baglanti tipi Kablo
Elektriksel baglanti 2, baglanti teknolojisi Acik ug
Elektriksel baglanti 2, pin/kablo sayisi 25
Elektriksel baglanti 2, dolu pin/kablo sayisi 25
Calisma gerilimi araligi DC 0..30V
Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V
40°C'de kabul edilebilir akim yuki 2,8A
Asiri gerilim dayanimi 1kV
Kablo uzunlugu 5m
Kablo 6zelligi Standart
Kablo test kosullari Test kosullari talep tizerine verilir
Egilme yarigapl, sabit kablo montaji »>=103 mm
Egilme yaricapi, esnek kablo montaji »>=103 mm
Kablo ¢api 10,3 mm
Kablo ¢apindaki tolerans +0,25 mm
Kablo yapisi 20x0,25+5x0,34
iletken- ve nominal kesit 0,25 mm2

0,34 mm2
Damar sonlari Acikea kesilir
Koruma sinifi P40
Koruma sinifi hakkinda agiklama monte edilmis durumunda
Cevre sicakligi -25...70°C
Hareketli kablo d6semedeki gevre sicakligi -5...70°C
Depolama sicaklig -25...75°C
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EU-RoHS-RL uyarinca
UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani) UK RoHS talimatlarina gore
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Kirlilik sinifi 2
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FESTO

Ozellik Deger
Malzeme, kablo kilifi PVC
Kablo govdesinin rengi gri

Malzeme, muhafaza

PBT-kuvvetlendirilmis

Renkli gévde

gri

Malzeme, vida tipi kilitleme

Nikel kapli piring

Malzeme, sikma baglantilar

Altin kapli bakir alasim
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