Aktif karbon filtresi
LFX-1-D-MAXI

Uriin numarasi: 532787

Classic - yeni konstriiksiyonlar i¢in kullanmayin

Teknik olarak yagsiz hava icin yiiksek perfomansli filtre, gida maddeleri

kalitesinde kokusuz hava.

Modern alternatiflere, tip numarasinin ilk dért basamagini arama

alanina girerek ulasabilirsiniz.

Bilgi safa5|

Ozellik Deger

Buyiiklik Maxi

Seri D

Montaj pozisyonu dikey +/- 5°

Tasarim yapisi Aktif karbonlu filtre
Elyaf filtre

Kavanoz korumasi Metal korumali kavanoz

Galisma basinci 0...16 bar

Onerilen maksimum standart debi 1.100 I/min

Hava kalite sinifi i¢cin maks. standart debi miktari 1.100 I/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [1:4:2]
Asal gazlar

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig -10...60°C
Cikistaki havanin temizlik sinifi ISO 8573-1:2010'a uygun basingli hava [1:4:1]
Asal gazlar
Kullanim havasi sicakligi 5..30°C
Atik yag kabi <= 0,003 mg/m3
Gevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig: 1.191¢g
Baglanti sekli Hat déseme
Montaj késebentli
Secenekler:
Pnomatik baglant G1
Pnomatik baglanti 1 Baglanti pleyti
G1
Pnomatik baglanti 2 Baglanti pleyti
G1
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, filtre Aktif karbon
Doku
Malzeme, muhafaza Cinko pres dokiim
Malzeme, canak PC
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