Elektronik modiilii
VMPA1-FB-EMS-8

Uriin numarasi: 533360

Fieldbus baglantili MPA-S valf adasi icin, 8 bobin icin, standart.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Diyagnostik Gerilim alti valfleri
Valf yerlerinin max. sayisi 4

Valf bobinlerin max. sayisi 8

Yiik gerilimlilerinde i¢ akim sarfiyati 3mA

isletme voltajlarinda i¢ akim sarfiyati 8 mA

Her bir bobin i¢in nominal isletme voltaji

24 ms'ye kadar 58 mA

Voltaj dususlerindeki nominal akim

24 ms sonra 9 mA

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1- Diisiik paslanma
(monte ediliyken)

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Uriin agirlig:

20g

Malzeme, muhafaza

POM

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun
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