Zincirleme bloku
CPX-GE-EV-V

UOriin numarasi: 533577 FESTO
CPX modiiler elektriksel terminal igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Baglanti sekli Cekme kolu

Uriin agirhig 125¢g

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun

Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis

Elektriksel baglanti 4-pinli

M18

Maks. gii¢ beslemesi 16 A

Gerilim beslemesi Valfler icin ilave giic beslemesi
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