Hava hazirlama kombinasyonu
MSB6N-1/2-FRC7:)3M1 FESTO

Uriin numarasi: 533997

Filtre-regiilator-yaglayici kombinasyonu, max. ¢ikis basinci 12 bar, 5 um
filtre, manometreli, kilitlenebilir regiilator kafasi, plastik kapak
korumali plastik kavanoz, manuel su bosaltmali, akis yonii: soldan saga.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Kullanim havasi ISO 8573-1:2010'a uygun basin¢li hava [-:-:4]
Asal gazlar
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)
PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L
Gidalar igin giivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin
Cikistaki havanin temizlik sinifi 1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [6:4:-]
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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