
Manifold blok 
CPX-AB-2-M12-RK-IB
Ürün numarası: 534505
Üretimden kalkacak ürün
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Ancak CPX-FB6 kombinasyonu ile kullanılabilir.
İmalattan kalkan tip. 2027'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için 
destek portaline bakın.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Protokol Interbus
Ölçüler W  x  L  x  H 48 mm x 85 mm x 24 mm
Ürün ağırlığı 140 g
Çevre sıcaklığı -5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı -20 ... 70 °C
Relatif hava nemi 95 %

yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı IP65

IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 1 - Düşük paslanma
Direkt ve endirekt dokunmaya karşı koruma Güvenli ayrımlı düşük fonksiyon gerilimi (PELV)
PWIS uygunluğu VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmiş
Fieldbus arabirimi 2xM12x1, B-kodlu


