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Uriin numarasi: 534659

Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Valf fonksiyonu

Tahliye havasi igin tek yonlu hiz ayar fonksiyonu

Pnomatik baglanti 1

QB-5/16

Pnomatik baglanti 2 1/8 NPT
Tetikleme sekli manuel
Ayarlama elemani Yarik basli vida
Baglanti sekli vidalanabilir
erkek disli
Kisma yoniindeki standart nominal debi 8,37 cfm
Cek valf yoniindeki standart nominal debi 6,43 ... 8,55 cfm
Gevre sicakligi 32...140°F
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Calisma basinci tim sicaklik araligi -13,8... 116 Psi
Akis kontrol kisma yoniinde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 13,5 cfm
Geri donus yoniinde normal debi 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 13,5... 14 cfm

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)

PWIS uygunlugu

VDMA24364 Zon llI

Kullanim havasi sicakligi 32...140°F
Max. Sikma torku 5,2 ft-Ibf
Urtin agirhig 0,77 oz
Malzeme, vida disli tapa Piring

Nikel kapli
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, ici bos vida Piring

Nikel kapli
Malzeme, sékme halkasi POM
Malzeme, tirtil basli vida Piring

Nikel kapli
Malzeme, ayar vidasi Piring

Nikel kapli

Malzeme, doner baglanti

PBT-kuvvetlendirilmis
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