Elektrikli basing regiilasyon valfi
MS6-LRE-1/2-D6

Uriin numarasi: 535348

Direkt kontrol edilen regiilatorler, 7 bar'a kadar ¢alisma ¢alisma basinci.

imalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin
destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Buyiikluk 6

Seri MS

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Tercihen dikey

Tasarim yapisi

Elektriksel olarak ayarlanabilir basing regiilasyon valfi

Kisa devre korumali

buttin elektriksel baglantilar igin

Ayar fonksiyonu

Cikis basinci sabit
On basin¢ dengeleyicili
Sekonder egzostlu

Basing gostergesi Manometreli
Mpa isletim basinci 0,08 ... 2 MPa
Calisma basinci 0,8 ... 20 bar
Basing ayar araligi 0,3...7 bar
Max. Basing histeresis degeri 0,25 bar
Standart nominal debi 6.500 |/min
25°C'de kontrol siiresi Maks. 90 s

Giriglerin versiyonu

IEC 61131-2 'ye gore
Galvaniz izolasyon yok

Nominal ¢alisma gerilimi DC 24V

Nominal ¢alisma gerilimindeki akim tiiketimi Maks. 1A

Akim tuketimi 24V DC'de maks. 3,5 A
Kontrol siiresi/ aralik orani 1:3

Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10 %

CE isareti (bkz. uygunluk beyant)

EMC igin EU yonetmeligine uygun

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Depolama sicaklig -10...50°C
Gidalar igin glivenli Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin
Kullanim havasi sicakligi 0...50°C
Koruma sinifi IP65
Cevre sicakligi 0..50°C
Uriin agirlig 1.280 g
Kablo arabirimi Giris: M12x1 fis, 5-pin
Baglanti sekli Hat déseme
Aksesuarli
Secenekler:
Pnomatik baglanti 1 G1/2
Pnomatik baglanti 2 G1/2
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR
Malzeme, muhafaza Aliiminyum pres dokiim
Malzeme, membran NBR

25.10.2022 - Degisiklige tabidir — Festo SE & Co. KG

1/1




