Hassas filtre
MS6-LFM-1/2-BUV-DA-Z

Uriin numarasi: 536850

1 pm filtre, metal hazne korumasi, tam otomatik su tahliyesi, fark
basinci gostergeli, debi yénii sagdan sola dogru.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Biiytiklik 6

Seri MS

Montaj konumu dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi 1um
Filtrenin verimi 99,99 %

Su bosaltma tam otomatik
Tasarim yapisi Elyaf filtre
Max. Yogusan sivi miktari 38 cm3

Kavanoz korumasi

Metal kavanoz olarak entegre edilmis

Fark basing gostergesi

Optik gosterge

Galisma basinci 2...12 bar

Hava kalite sinifi igin maks. standart debi miktari 950 |/min

Hava kalite sinifi icin min. standart debi miktari 140 |/min

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [6:8:4]
Asal gazlar

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2

Depolama sicaklig -10...60°C

Cikistaki havanin temizlik sinifi

I1SO08573-1:2010’a uygun basingli hava [2:7:3]

Kullanim havasi sicakligi

5..60°C

Atik yag kabi 0,5 mg/m3
Cevre sicakligi 5...60 °C
Uriin agirlig: 820g
Baglanti sekli Secenekler:
Hat doseme
Aksesuarli
Pnomatik baglanti 1 G1/2
Pnomatik baglanti 2 G1/2

Malzeme hakkinda not

Bakir ve PTFE icermez
RoHS'a uygun

Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi

NBR

Filtre icin malzeme bilgisi

Boron silikat lifi

Govde icin malzeme bilgisi

Aliiminyum pres dokiim

Kavanoz icin malzeme bilgisi

islenmis aliiminyum alisimli
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