Selenoid bobin
MSFG-24-EX FESTO

Uriin numarasi: 536931

Disli somunlu ve yayli rondelali.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Min. cekme siiresi 10 ms
Anahtarlama zamani 100 %
Karakteristik bobin degerleri 24V DC: 4.5W
Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10%
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun
AB disinda patlama koruma sertifikasi EPL Dc (CN)

EPL Gc (CN)
ATEX kategorisi Gaz 113G
ATEX kategorisi Toz 113D
Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz ExnAIC T4 X Ge
Patlama ateslemesi koruma tipi Toz Ex tc IIC T130°C X Dc IP65
Patlama korumali ortam sicakligi -5°C«=Ta<=+40°C
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Koruma sinifi IP65
Cevre sicakligi -5...40°C
Maksimum stkma momenti, soket 0,4 Nm
Uriin agirlig 55g
Elektriksel baglanti 3-pinli

MSSD-F icin soket pimi
Baglanti sekli Tirtirli somunlu
Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, valf bobini Duroplast

Bakir

Celik
Malzeme, bobin Bakir
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