Dagitici modiilii
MS6-FRM-1/2-1-Z

Uriin numarasi: 536974

entegre edilmis kapama fonksiyonu ile, akis yonii sagadan sola.

Bilgi sayfasi

Ozellik

FESTO

Deger

Montaj konumu

istenildigi gibi

Tasarim yapisi

Dagitim moduli
Cek valf fonksiyonlu

Galisma basinci 0...20 bar

Ana debi yoniinde standart nominal debi miktari 1->2 6.000 |/min
Ust ¢ikisinda standart nominal debi miktari 3.100 I/min
Alt ¢cikisinda standart nominal debi miktari 3.300 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler icin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2

Depolama sicaklig -10...60°C
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Oriin agirhig 400 g
Pnomatik baglanti 1 G1/2
Pnomatik baglanti 2 G1/2
Pnomatik baglanti 3 G1/2
Pnomatik baglanti 4 G1/2

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Govde icin malzeme bilgisi
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