Reflektorlii fotosel
SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L

Uriin numarasi: 537690 FESTO
Uretimden kalkacak diriin
Arka yiizey aydinlatmali, doner yapi, 90 derecelik 1sin agisiyla.
imalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin
destek portaline bakin.
BN +
N
PNP |3 - BU
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Tasarim Yuvarlak
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC icin EU yonetmeligine uygun
Ol¢me degeri Konum
Ol¢me prensibi Optoelectronic
Olgme metodu Arka yiizey aydinlatma ile yansima isigi algilayicisi
Isik tipi kirmizi
Kapsam 10...120 mm
Cevre sicakligi -25...55°C
Anahtarlama ¢ikisi PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu Isikli anahtarlama
Max. Anahtarlama frekansi 500 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Gerilim diismesi =2V
Kisa devre korumali Darbeli
Calisma gerilimi araligi DC 10...36V
Geriya kalan dalgalanma 20 %
Bosta ¢alisma akimi 25 mA
Kutup korumali biitiin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 3-pinli
M12x1
Erkek soket
Buyuklik M18x1
Baglanti sekli Kontra somunlu
Sikma torku 20 Nm
Uriin agirlig 57g
Malzeme, muhafaza Piring
Krom kapli
Malzeme, rakor somunu Piring
Krom kapli
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Fonksiyon rezerve gostergesi Yesil LED
Ayarlama segenekleri Potansiyometre
Ayarlama araligi alt siniri 10 mm
Ayarlama araliginin tst siniri 120 mm
Hareketli kablo désemedeki cevre sicakligi -5...55°C
Koruma sinifi IP65
IP67
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1 - Diisiik paslanma
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
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