Reflektorlii fotosel
SOEG-RSP-Q50-PA-S-3L

Uriin numarasi: 537765
Uretimden kalkacak driin

Kutuplastinlmis isik ile, blok tasrami

imalattan kalkan tip. 2020'a kadar mevcut.Alternatif tiriinler icin
destek portaline bakin.
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Ozellik Deger
Tasarim Blok tasarimi
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC icin EU yonetmeligine uygun

Malzeme hakkinda not

Bakir ve PTFE icermez

Olgme degeri

Konum

Ol¢me prensibi

Optoelectronic

Ol¢me metodu

Reflexionslichtschranke

Isik tipi kirmizi, polarize edilmis
Kapsam 0...5.500 mm
Cevre sicakligi -20...60°C
Referans malzemesi Reflektor @ 84 mm
Anahtarlama gikisi PNP
Anahtarlama elemani fonksiyonu Antivalent
Max. Anahtarlama frekansi 1.000 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Gerilim diismesi =2,4V
Kisa devre korumali Darbeli
Galisma gerilimi araligi DC 10...30V
Geriya kalan dalgalanma 10%
Bosta calisma akimi 30 mA
Kutup korumali bitiin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti Erkek soket
M12x1
4-pinli
Biyiiklik 50x50x17 mm
Baglanti sekli gegcis delikli
Uriin agirlig 32¢g
Malzeme, muhafaza ABS
Calismaya hazir gostergesi Yesil LED
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED

Fonksiyon rezerve gostergesi

Kirmizi LED (Kapali)

Ayarlama secenekleri

Potansiyometre

Ayarlama araligi alt siniri 0mm
Ayarlama araliginin tist siniri 5.500 mm
Hareketli kablo désemedeki ¢evre sicakligi -5...60°C
Koruma sinifi IP67

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

4 - Cok yiiksek paslanma
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