Vakum olcer
FVAM-40-V1/0-G1/8-EN

Uriin numarasi: 537812

Bar cinsinden gosterge uniteli.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger
Manometre capi 40
Baglantinin yonii Arka tarafi merkezli
Standarda dayali DIN EN 837-1
Vidali saplamadaki sizdirmazlik tipi kaplama
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Bourdon tiiplii manometre
Gosterge araligi [bar] -1...0bar
Gosterge aralgi -30...0inHg
Skala Cift skala

Bar (dis)

(igi) ing hg / (ici) psi
Galisma basinci -1...0bar

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Calisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon mimkiin (diger islemler igin gerekli)

Siirekli yuik faktori

0,75

Degisken yiik faktori

0,66

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -20...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C

Oriin agirhig 81lg

Ol¢me hassasiyeti sinifi 2,5

Baglanti sekli On panel montaji
Pnomatik baglanti G1/8

Malzeme, vida disli tapa Piring

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza ABS

Malzeme, gbzetleme cami PMMA
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