El kumandali valf
VHER-BH-M04C-MO05-LD

Oriin numarasi: 538190 FESTO
Plastik versiyonda kol kumandasinin konum algilamasi, 4/3-yollu valf
fonksiyonu normalde kapali, 3 kol ayarinda kilitlenebilir, ¢ikis yonii
yana dogru.
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Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Valf fonksiyonu 4/3 kapali
Tetikleme sekli manuel

Standart nominal debi 170 |/min
Calisma basinci -0,95 ... 10 bar
Tasarim yapisi Doner surgi valfi
Nominal genislik 4 mm

Egzost hava fonksiyonu kisilabilir
Tetikleme giivenligi Aksesuarli, kilitlenebilir
Sizdirmazlik prensibi Sert

Kumanda sekli direkt

Akis yoni ¢ift yonli
Cakismasiz evet

Sinyal durum gostergesi Aksesuarli

Kullanim havasi

1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK
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Cevre sicakligi -20...80°C
Tetikleme momenti 0,6 Nm

Oriin agirlig 95g

Baglanti sekli On panel montaji
Pnomatik baglanti 1 M5

Pnomatik baglanti 2 M5

Pnomatik baglanti 3 M5

Pnomatik baglantr 4 M5

Malzeme hakkinda not

Bakir ve PTFE icermez
LABS iceren malzemeler mevcut

Sizdirmazlik elemanlari igin malzeme bilgisi

NBR

Govde icin malzeme bilgisi

PA-kuvvetlendirilmis
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