Pozisyon sensorii
SIED-M18B-Z0-S-L

Uriin numarasi: 538281
Uretimden kalkacak driin

Erkek soketli, kurulumu belli olan

imalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut.Alternatif iiriinler icin
destek portaline bakin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Tasarim Yuvarlak
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark

c UL us - Listed (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

EMC icin EU yonetmeligine uygun
alcak gerilim cihazlanyla ilgili EU yonetmeligine uygun

Ol¢me prensibi Enduiktif
Nominal anahtarlama mesafesi 5mm
Garanti edilmis anahtarlama mesafesi 4,05 mm

Reduksiyon faktorleri

Alliminyum = 0,4
Paslanmaz gelik 18/8 = 0,7

Bakir = 0,3

Piring = 0,4

Celik St 37 =1,0
Gevre sicakligi -25...85°C
Tekrarlama dogrulugu 0,15 mm

Anahtarlama ¢ikisi

Kontaksiz 2-kablo

Anahtarlama elemani fonksiyonu

Normalde kapali kontakt

Histerezis 0,04 ...1,15 mm
Maksimum anahtarlama frekansi DC 490 Hz
Maksimum anahtarlama frekansi AC 25Hz
Max. Cikis akimi 300 mA
Gerilim diismesi =8V
Asgari yiik akimi 5mA
Kisa devre korumali hayir
Galisma gerilimi araligi AC 20...265V
Galisma gerilimi araligi DC 20...320V
Hat frekansi 50 Hz
Bosta ¢alisma akimi <=1,5mA
Kutup korumali buttin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 2-pinli

M12x1

Erkek soket
Buyuklik M18
Baglanti sekli Kontra somunlu
Sikma torku 30 Nm
Montaj sekli bir hizada
Oriin agirlig 50¢g
Malzeme, muhafaza Piring

PA

Nikel kapli
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Koruma sinifi P67

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

1 - Dusiik paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L
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