Pozisyon sensorii
SIEF-Q40S-NA-S-2L

Uriin numarasi: 538342

Erkek soket ile, kurulumu kismen belli olan.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Tasarim Kare
Uygun oldugu standart EN 60947-5-2
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
c UL us - Listed (OL)
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC i¢in EU yonetmeligine uygun
Olgme prensibi Endiiktif
Nominal anahtarlama mesafesi 35mm
Garanti edilmis anahtarlama mesafesi 28,35 mm
Rediiksiyon faktorleri Alliminyum = 1,0
Paslanmaz celik 18/8 = 1,0
Bakir=1,0
Piring = 1,0
Celik St 37 = 1,0
Cevre sicakligi -30...85°C
Tekrarlama dogrulugu 0,7 mm
Anahtarlama gikisi NPN
Anahtarlama elemani fonksiyonu Antivalent
Histerezis 1,05 ... 5,25 mm
Maksimum anahtarlama frekansi DC 250 Hz
Max. Cikis akimi 200 mA
Gerilim dlismesi =18V
Kisa devre korumall Darbeli
Galisma gerilimi araligi DC 10...65V
Geriya kalan dalgalanma 10 %
Bosta ¢alisma akimi =15mA
Kutup korumali buttin elektriksel baglantilar igin
Elektriksel baglanti 4-pinli
Fixcon
M12x1
Erkek soket
Buyuklik 40x40x65 mm
Baglanti sekli gecis delikli
Montaj sekli Kismi seviyede
Oriin agirlig 156 g
Malzeme, muhafaza PA
PBT-kuvvetlendirilmis
Calismaya hazir gostergesi Yesil LED
Anahtarlama durum gostergesi Sari LED
Koruma sinifi P67
Manyatik alanlaradan olusan bozucu sinyale karsi dayanikli DC ve AC miknatisli alan
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 0 - Paslanma yok
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