Debi sensorii
SFEV-R1000-L-2PD-K1

Oriin numarasi: 538555 FESTO
Akis donusturticisu SFET-F, SFET-R icin ayri bir display.
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Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Miisaade edilebilirlik RCM Mark
CE isareti (bkz. uygunluk beyani) EMC igin EU yonetmeligine uygun
Malzeme hakkinda not LABS iceren malzemeler mevcut
Gevre sicakligi 0...50°C
Anahtarlama ¢ikisi 2xPNP
Anahtarlama fonksiyonu Pencere-Komperator
Esik degerli komparator
Anahtarlama elemani fonksiyonu Normalde kapali kontakt
Normalde agik kontakt
Analog ¢ikis 1-5V
Yiik direnci 50 kOhm
Gosterge aralgl -10... 10 l/min
Calisma gerilimi araligi DC 12..24V
Elektriksel baglanti Kablo
Kablo uzunlugu im
Kablo gévdesi icin malzeme bilgisi PVC
Baglanti sekli Montaj késebentli
Uriin agirlig 70g
Govde i¢in malzeme bilgisi PA
Gosterge tipi 3 1/2-konumlu alphanumeric
Koruma sinifi IP40
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 2 - Ortalama paslanma
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