
Soket 
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Ürün numarası: 538999

1 / 109.11.2023 – Değişikliğe tabidir – Festo SE & Co. KG

Valf adaları için.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Elektriksel bağlantı 5-pinli
Düz erkek soket /  Vidalı klemens

Müsaade edilen akım değeri 3 A
Müsaade edilebilir kablo çapı 6 ... 8 mm
Bağlantı kesidi 0,75 mm2
Koruma sınıfı IP67
Çevre sıcaklığı -40 ... 85 °C
Malzeme hakkında not RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza PA
Renkli gövde Siyah


