Doner dagitic
GF-1/2-2

Oriin numarasi: 539289 FESTO
Coklu doner dagitici, 2 ayri giris ve ¢ikis.

Bilgi sayfasi

Ozellik Deger

Nominal genislik 15 mm

Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Komple sicaklik araligi ortam basinci -0,095 ... 1 MPa

Calisma basinci tim sicaklik araligi -0,95 ... 10 bar

Komple sicaklik araligi ortam basinci -13,775 ... 145 psi

Standart nominal debi miktari 1.1-2.1 4.440 |/min

Standart nominal debi miktari 1.2-2.2 7.380 |/min

Max. Devir 300 1/min

Kullanim havasi I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [7:-:-

Su (sivi, buzsuz)
Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama Suile isletimde 5 pm filtre kullanin
Yaglamali operasyon miimkiin

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1 - Diisiik paslanma

PWIS uygunlugu VDMA24364-B1/B2-L

Cevre sicakligi -10...80°C

Pnomatik baglanti 1 G1/2

Pnomatik baglanti 2 G1/2

Malzeme hakkinda not RoHS'a uygun
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