Baglanti kablosu

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Uriin numarasi: 539512

yaklasim sensorleri, konum verici, basing anahtari, debi sensérleri,

gorsel ve endiiktif sensorler igin.

Bilgi sayfasi
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Ozellik Deger
Galisma gerilimi araligi AC 30V
Calisma gerilimi araligi DC 30V
Miisaade edilen akim degeri 1,7A
Kirlilik sinifi 3
Koruma sinifi IP65
IP67
Maksimum sikma momenti, soket 0,3Nm
Maks. sikma torku fisi 0,5Nm
Min. Kablo bitkme radyusu 35 mm

Elektriksel baglanti

4-Kutuplu / 5-Kutuplu
M5x0,5 / M12x1
Erkek soket, diiz / Disi soket, diiz

Kablo yapisi 4x0,14 mm?
Kablo ¢api 3,4 mm
Kablo uzunlugu im
Kablo tipi Lify11y
iletken- ve nominal kesit 0,14 mm2
Baglanti sekli Tirtirli somunlu
Baglanti somunu ile
Renkli gévde Siyah
Kablo gévdesinin rengi gri
Rakor somunu i¢in malzeme bilgisi Piring
Nikel kapli
Govde i¢in malzeme bilgisi TPE-U(PU)
Kablo gévdesi icin malzeme bilgisi TPE-U(PU)
Sikma konnektdrleri icin malzeme bilgisi Piring
Altin yaldizli
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