Soket
MSSD-V-M16

Oriin numarasi: 539713 FESTO
Solenoid bobinler ve valfler igin, DIN EN 175 301'e uygun port yapisi, tip B.
Bilgi sayfasi
Ozellik Deger
Baglanti frekansi 50
Baglanti sekli Merkezi M3 vida ile bobinli valf iizerine
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Oriin agirlig 35g
Elektriksel baglanti 3-pinli
Soket, agili
Baglanti semasi, sekil B, EN 175301 803 uyarinca
DIN EN 175301-803 e gore
Kiibik tasarim
Kablo baglantisi M16
Miisaade edilebilir kablo ¢api 6..8mm
Baglanti kesidi 0,75 mm?2
Koruma sinifi IP65
IEC 60529 ' a gore
Cevre sicakligi -20...115°C
PWIS uygunlugu VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza PA-kuvvetlendirilmis
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari HNBR
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