Regiilator plakasi
VABF-S4-1-R2C2-C-10

Uriin numarasi: 540162

VTSA ve VTSA-F valf adalari igin, 15407-2’ye uygun standart port yapisi,

maks. 10 bar’a kadar.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Genislik 26 mm
Standarda dayali ISO 15407-2
Montaj pozisyonu istenildigi gibi

Ayar fonksiyonu

Cikis basinci sabit
Sekonder egzostlu

Manometre segimi mumkin

Mpa isletim basinci 1 MPa

Calisma basinci 10 bar

Basing regiilasyon araligi MPa 0,2 ...0,85 MPa
Basing ayar araligi 2...8,5 bar
Basing regiilasyon araligi psi 29...123,25 psi
Giris basinci 0,5 ... 10 bar

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

alcak gerilim cihazlanyla ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar icin UK talimatlarina gore

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler igin gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

0 - Paslanma yok

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Koruma sinifi

IP65
NEMA 4

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]

Cevre sicakligi

-5...50°C

Uriin agirlig

448g

Dikey istifleme tipi montaj

manifold blogu {izerinde
her bir baglanti pleyti tizerinde

Manometre baglantisi

tutma kelepgeli

Malzeme, kumanda paneli

PA

Malzeme, regiilatér muhafazasi
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