
Darbe emici 
YSRW-DGC-40/50
Ürün numarası: 540353

1 / 101.04.2010 – Değişikliğe tabidir – Festo AG & Co. KG

For DGC and DGCI linear drives.

Bilgi sayfası

Özellik Değer

Büyüklük 40
50

Yastıklama kendinden ayarlı
Yumuak karakteristik

Montaj konumu istenildiği gibi
Konum algılama No
Max. Darbe hızı 3 m/s
Çalışma şekli tek etkili

basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK 2
Çevre sıcaklığı -10 ... 80 °C
Bağlantı şekli Kontra somunlu
Malzeme hakkında not Free of copper and PTFE

Conforms to RoHS
Piston kolu için malzeme bilgisi Yüksek alışımlı çelik


