Kiiresel valf tahrik birimi
VZPR-BPDH-22-R34R

Uriin numarasi: 540875

Pnomatiksel doner tahrik olan DAPS ’tan olusmaktadir. Paslanmaz
celik uygulamali olan 2/2 Yollu-kiiresel vana VAPB ‘den olusturulmustur.

(i
Bilgi sayfasi

Ozellik

Deger

FESTO

Tasarim yapisi

2- Yollu-kiiresel vana
Doner tahrik elemani

Tetikleme sekli elektriksel
pnomatik
Montaj konumu istenildigi gibi
Baglanti sekli CNOMO
Disi disli
Proses valfinin baglantisi Rp3/4

Anahtarlama konum gostergesi

Diigme yoni = Akis yoni

Nominal ¢ap DN

20

Galisma basinci, pnomatik aktuatorlii kiiresel vana 1...8,4bar

Proses valfinin nominal basinci 63

Kullanim havasi sicakligi -20...150 °C

Cevre sicakligi -20...80°C

Malzeme hakkinda not LABS iceren malzemeler mevcut
Gida endustrisinde kullanilabilir hayir

Uriin agirlig 2.700 g

Korozyona karsi dayaniklilik sinift KBK 3
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