Calistirma valfi
MS4-EM1

Uriin numarasi: 541266

Manifold montaji icin, G disli.

Bilgi sayfasi

Genel data sheet - Kisisel degerler konfigiirasyonunuza baglidir.

Ozellik

FESTO

Deger

Tasarim yapisi

Doner siirgl valfi

Tetikleme sekli manuel
Egzost hava fonksiyonu kisilamaz
Kumanda sekli direkt

Valf fonksiyonu

3/2 iki durumlu

Basing gostergesi

G1/4 igin hazirlanmis
G1/8icin hazirlanmis
basing sensorlu
Manometreli

Galisma basinci

0...14 bar

Standart nominal debi

1.200 ... 2.200 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler i¢in gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi

-10...60°C

Cevre sicakligi

-10...60°C

Miisaade edilebilirlik

c UL us - Recognized (OL)

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

patlamaya karsi korumayla (ATEX) ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

UK EX talimatlarina gére

AB disinda patlama koruma sertifikasi EPL Db (GB)
EPL Gb (GB)

ATEX kategorisi Gaz 112G

ATEX kategorisi Toz 112D

Patlama ateslemesi koruma tipi Gaz ExhIICT6 Gb X

Patlama ateslemesi koruma tipi Toz

ExhIIICT60°C Db X

Patlama korumali ortam sicakligi

-10°C <= Ta <= +60°C

Gidalar igin giivenli

Tamamlayici malzeme bilgilerine bakin

Baglanti sekli Hat déseme
Aksesuarli
Secenekler:
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Akis yoni tek yonli
Pnomatik baglanti 3 G1/4
Malzeme, sizdirmazlik elemanlar TPE-U(PU)

Malzeme, muhafaza
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