Calistirma valfi
MS12-EM-G

Uriin numarasi: 541495

Basincin pnomatik ekipmana maniiel verilmesi ve tahliyesi icin

Bilgi sayfasi
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12 |
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1 13

Ozellik Deger

Tasarim yapisi Piston siirgiisu
Tetikleme sekli manuel

Egzost hava fonksiyonu kisilamaz
Kumanda sekli direkt

Valf fonksiyonu 3/2 iki durumlu
Galisma basinci 0...20 bar

Standart nominal debi

25.000 ... 32.000 |/min

Kullanim havasi

IS08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-]

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Cevre sicakligi -10...60°C
Baglanti sekli Hat déseme

Aksesuarli

Secenekler:
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Akis yoni tek yonli
Uriin agirlig 3.900 g

Pnomatik baglanti 1

Manifold modiili

Pnomatik baglanti 2

Manifold modiilu

Pnomatik baglanti 3 G1
Pilot basinci beslemesi dahili
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari NBR

Malzeme, muhafaza
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