Calistirma valfi
MS12-EE-G-V24

Uriin numarasi: 541496

Basincin pnomatik ekipmana elektriksel verilmesi ve tahliyesi igin.

Bilgi sayfasi

Ozellik

FESTO
2|

|7_ TIT
11 T3

Deger

Tasarim yapisi

Piston siirgiisii

Tetikleme sekli elektriksel
Egzost hava fonksiyonu kisilamaz
Yardimci el kumanda kilitli
itme
Geriye dénme sekli mekanik yay
Kumanda sekli Pilotlu
Valf fonksiyonu 3/2 kapali, tek durumlu
Galisma basinci 3...16 bar
Standart nominal debi 25.000 ... 32.000 |/min
Anahtarlama zamani 100 %
Karakteristik bobin degerleri 24V DC: 4.5W
Miisaade edilir gerilim salinimi +/-10 %

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingl hava [7:4:4]
Asal gazlar

Galisma ve pilot ortam hakkinda agiklama

Yaglamali operasyon miimkiin (diger islemler i¢in gerekli)

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B1/B2-L

Kullanim havasi sicakligi -10...50°C
Koruma sinifi IP65
Cevre sicakligi -10...50°C
Baglanti sekli Hat déseme
Aksesuarli
Secenekler:
Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Akis yoni tek yonli
Uriin agirlig: 3.800¢g

Pnomatik baglanti 1

Manifold modiilu

Pnomatik baglanti 2

Manifold modiili

Pnomatik baglanti 3

G1

Pilot basinci beslemesi

dahili

Elektriksel baglanti

DIN EN 175301-803 e gore
Kiibik tasarim

Malzeme, sizdirmazlik elemanlari

NBR

Malzeme, muhafaza
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