Dallanma modiilii
MS12N-FRM-G

Uriin numarasi: 541682

Basingli havanin geri doniissiiz dagitimi igin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger

Montaj pozisyonu istenildigi gibi
Tasarim yapisi Dagitim modiilii
Calisma basinci 0...20 bar

Ana debi yoniinde standart nominal debi miktar 1->2

25.000 ... 42.000 |/min

Kullanim havasi

I1S08573-1:2010’a uygun basingli hava [-:-:-

Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK

2 - Ortalama paslanma

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Depolama sicaklig -10...60°C
Kullanim havasi sicakligi -10...60°C
Gevre sicakligi -10...60°C
Uriin agirlig: 3.000 g

Pnomatik baglanti 1

Manifold modiili

Pnomatik baglanti 2

Manifold modiili

Pnomatik baglanti 3

2 NPT

Pnomatik baglanti 4

1NPT

Malzeme, muhafaza
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