Gii¢ besleme soketi
NECU-G78G4-C2

Uriin numarasi: 543108

CPX modiiler elektriksel terminal igin.

Bilgi sayfasi

FESTO

Ozellik Deger
Standarda dayali EN 61984
Miisaade edilebilirlik ¢ CSA us (OL)
Oriin agirhig 58,78

Elektriksel baglanti 1

Diiz soket, 7/8", 4-pin

Soket kodlamasi

ODVA AutoSIG

Elektriksel baglanti 2

Vidali klemens

Calisma gerilimi araligi DC 0..250V
Calisma gerilimi araligi AC 0..250V
40°C'de kabul edilebilir akim yuki 10A

Asiri gerilim dayanimi 2,5 kV
Miisaade edilebilir kablo ¢api 6..12mm
Baglanti kesidi <=1,5mm?2
Koruma sinifi IP67

Gevre sicakligi -25...80°C

CE isareti (bkz. uygunluk beyani)

alcak gerilim cihazlariyla ilgili EU yonetmeligine uygun

UKCA isareti (bkz. Uygunluk Beyani)

Elektrikli ekipmanlar i¢cin UK talimatlarina gore

PWIS uygunlugu

VDMA24364-B2-L

Malzeme hakkinda not

RoHS'a uygun

Kirlilik sinifi 3
Korozyona karsi dayaniklilik sinifi KBK 1- Disiik paslanma
Malzeme, muhafaza PA
Renkli gévde Siyah
Malzeme, rakor somunu Nikel kapli pres dokiim ¢inko
Malzeme, sizdirmazlik elemanlari FPM

NBR

Malzeme, sikma baglantilar

Altin kapli bakir alasim
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